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HINWEIS: Übersicht nicht komplett, nicht alle Kombinationen sind im folgenden Schema darstellbar. Für 
weitere Details und Übersicht aller verfügbaren Verdichtervarianten, siehe Select Software, technische 
Informationen und Kataloge. 
 
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z  R 48 K 3 E – T F D -  522 

Modellvariation 

Gehäuse- bzw. 
Generationsnummer 

Ölversion 
E = Esteröl 
P= Esteröl, R410A 
Ohne = Mineralöl 

Anwendungsbereich 
B Mitteltemperatur 
BD Mitteletemperatur Digital 
BH Mitteltemperatur Horizontal 
F Tieftemperatur mit Einspritzung 
FD Tieftemperatur mit Einspritzung Digital 
H Wärmepumpe 
HI Wärmepumpe mit Dampfeinspritzung 
HW Wärmepumpe Variable Speed Dampfeins. 
P Klimaanwendung R410A 
O Kälteanwendung CO2 subkritisch 
R Klimaanwendung 
RH Klimaanwendung Horizontal 
RT Klimaanwendung Tandem 
S Mitteltemperatur 

Motorschutz 
E Externer Motorschutz Inverter 
F Interner Motorschutz Klixon 
W Externer Motorschutz Kriwan 

Motorvariante 
P Einphasig 
T Dreiphasig 
1, 2 Dreiphasig, BPM Motor 

Spannungsbereich 
50 Hz  60 Hz 

C 200 V  208-230 V 
D 380-420 V 460 V 
E -  575 V 
J 220-240 V 265 V 
M 380-420 V - 
R 220-240 V - 
Z 220-240 V - 
5 200-220 V 200-230 V 
7 -  380 V 
9 Versch.  DC Spannung 

BOM Nummer, Verdichtervariante (Modellabhängig) 

522,524,526   Lötstutzen 

551, 523,591   Rotalock Gewindestutzen 

422, 424,426   Lötstutzen, Tandemausführung 

455,425,550   Lötstutzen, Ölschauglas, Verbundfähig 

502, 512, 230   Lötstutzen    

655     Lötstutzen, Ölschauglas, Verbundfähig, IP66 

651    Rotal. Gew., Ölschauglas, Verbundfähig, IP66 

556    Rotalock Gewindestutzen, inklusive DTC 

961    Rotalock Gewindestutzen, Serviceverdichter 

567    Rotalock Gew., Ölschaugl., Verbundfähig 

275    Tandem mit Lötstutzen 

Nominale Kälteleistung 
in Btu/h bei 60 Hz 

Verdichtertechnologie 
Z Scroll 

Multiplikator 
K = x 1000 
M = x 10000 


